tietosivu /b Hoffmann Group

=D FRCOM 8
Lukkorengaspihtisarja, 20 osaa sisa- ja ulkorenkaille

Tilaustiedot

Tilausnumero 700170
GTIN 3148515415005
Tuoteluokka 73R
Kuvaus

Malli:

Kahva- ja nivelosa taottu, kdrjet vaihdettavat (ruuvikiinnitys). Pihdit kromattu, muovipaallysteiset
kahvat. Avausjousi ja portaattomasti sdddettava avautuman rajoitin.

Standardi:

DIN 5256 C und D — fiir Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B - fiir Au3ensicherungsringe.

Toimituksen sisalto:

1 lukkorengaspihdit seka sisa- etta ulkorenkaille, 9 paria vaihdettavia karkia (kulloinkin 3 paria:
suorat, 45° taivutetut ja 90° taivutetut karjet).

Kaytto Lukkorengaspihdit: Sisarengas, taitettu

Kaytto Lukkorengaspihdit: Ulkorengas, kulma

Kaytto Lukkorengaspihdit: Ulkorengas, suora

Kaytto Lukkorengaspihdit: Sisarengas, suora

Sisapuolisen lukkorenkaan @:lle: 8 - 12; 12 - 25; 19 - 63 mm

Ulkopuolisen lukkorenkaan @:lle:3-10; 10 - 25; 19 - 63 mm

Karkien &, sisdapuoliset lukkorengaspihdit: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Karkien &, ulkopuoliset lukkorengaspihdit: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Kokonaispituus enintaan, Sisapuoliset lukkorengaspihdit: 180 mm

Kokonaispituus enintaan, Ulkopuoliset lukkorengaspihdit: 180 mm

Tekninen kuvaus
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Pihtien maara
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Sailytykseen

Standardi

Standardi

Vaihdettava karki

Tuotetyyppi

0,9;1,3; 1,8 mm
8-12,12-25;19-63 mm
3-10;10-25;19-63 mm

180 mm
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