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Ideal-peltisakset HSS-terat, oikealeikkuinen, Kokonaispituus: 280mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 762050 280
GTIN 4010220000373
Tuoteluokka 73X
Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Kiiltava leikkuripaa ja avoimet, maalatut kahvat.

HSS-terat (HRC 65). Erittain pitkdikdiset terat (soveltuvat kaikkien peltien, V2A-peltien ja
enintaan 1,0 mm paksujen kovien peltien leikkaamiseen).

Kaytto:

Yhtdjaksoisiin suoriin leikkauksiin ja muotoiluleikkauksiin.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus 280 mm
Terien pituus 34 mm
Kayttotapa oikealeikkuinen
Tuotetyyppi Sakset
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