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Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat, oikealeikkuinen, Kokonaispituus:
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Tilaustiedot

Tilausnumero 766000 260
GTIN 4010220019283
Tuoteluokka 73X

Kuvaus

Malli:

Leikkuripaa muottiintaottu, terat induktiokarkaistut. Sdadettava saranaruuvikiinnitys,
kaksinkertainen vipuvalitys ja integroitu aukaisujousi.

Mikrohammastus. Leikkuripaa jaloterasta (HRC 58 — 60), kahvat niklattua teraslevya. 2-osainen
kahva, jossa kasille mukavan tuntuinen, pitava pehmopaallinen.

Leikkuukyky: Peltilevyt enint. 1,8 mm, V2A-peltilevyt enint. 1,2 mm.

Kaytto:

Yhtajaksoisiin suoriin leikkauksiin ja muotoiluleikkauksiin.

Tekninen kuvaus

Terien pituus 33 mm
Kokonaispituus 260 mm
Kayttotapa oikealeikkuinen
Tuotetyyppi Sakset
Tarvikkeet

Korjaussarja ideaalipeltisaksille 766020

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 21:35 VAl



