tietosivu /b Hoffmann Group

Uppovedin 379-010-2 ilman lukkosylinteria

Tilaustiedot

Tilausnumero 914180
GTIN 2050000977589
Tuoteluokka 93B
Kuvaus

Malli:

Lukituskieli 1-piste- tai 3-pistelukitukseen, pituus 68 mm, leveys 55/22 mm, lukituskielekkeen
kulma 90°

Sopii:

Varastokaapit nro 947300947805 — 94295095 (pariovellinen), erilliskaappien nro 942950 ovet ja
kaikki tuoteryhman 95 pariovelliset kaapit.

Poikkeus: Ei tietokonekaappien nro 951100 — 951635 laatikoihin ja monitorikoteloon, (hylsy nro
914203) eika tuoteryhman 95 tyontdovikaappeihin (uppovedin nro 914170).

Toimituksen sisalto:

Kahva, jossa myo0s lukituskieli. Huom: Naissa kahvoissa lukkosylinterit ohjataan suoraan sisaan
ilman muuta lukkoholkkia.

Tekninen kuvaus

HO-lukkojarjestelman lukkosylinterin asennus

mahdollinen Yk
Lukituskielen (lukitus kaapissa) pituus 68 mm
Lukituskahvan ulottuvuus 90 astetta

soveltuu tyopistevarustelulle valmistusvuoteen Puolivali 2008

sopii tuotteelle Pariovikaapit tuoteryhmasta 95
Lukituskielen keskileveys 16 mm
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soveltuu yksittaissulkemiseen 1-piste- tai 3-pistelukitukseen
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kylla
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kylla
Lukituskielen (lukitus kaapissa) leveys 22 mm

soveltuu tyopistevarustelulle valmistusvuodesta Puolivali 2000
toimitus ilman lukkosylinteria kylla
Uppovetimen materiaali MuovVi
Lukituskielen keskipituus 55 mm
Uppovetimen vari antrasiitti
Tuotetyyppi Uppovedin
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