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Digitaalinen syvyystyöntömitta, Mittausalue: 50mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 418760 50

GTIN 4045197927682

Tuoteluokka 42A

Kuvaus

Malli:
Digitaalinen syvyystyöntömitta, absoluuttinen asteikko, nollausta ei tarvita. Erittäin hyvä
tarkkuus lasiasteikon ansiosta. Elektroniikka kytkeytyy noin 5 minuutin kuluttua automaattisesti
pois päältä ja kytkeytyy helposti työntämällä taas päälle.
Toimituksen sisältö:
Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032

Kalibrointi A1

Lukema valittavissa 0,01 mm

Lukema valittavissa 0,0005 tuuma

Neulanreikäkärjen pituus 6 mm

Neulanreikäkärjen ⌀ 1,5 mm

virheraja 0,02 mm

Siltapituus 50 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä 1

Energiansyöttö Paristokäyttöinen

Standardi Tehdasnormi
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Lukema valittavissa mm/tuumaa

Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus

mittaustekniikka digitaalinen

kaikki osat Karkaistu

Pakkaus kestävä rasia

Tuotetyyppi Syvyystyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 200 mm

021000 200

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 200 mm

021010 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 081560 CR2032

Syvyysmittapitimen ruuvi 412236
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