
tietosivu

TextFlow 12

Tarkkuuskaavin, vaihdettava terä WS

Tilaustiedot

Tilausnumero 836400

GTIN 7290003236701

Tuoteluokka 83G

Kuvaus

Malli:
Kevytmetallipidin (120 mm pitkä) kiristysholkilla ja vaihdettavalla, käännettävällä
kolmikulmaisella onttoprofiiliterällä WS-erikoistyökaluteräksestä tai kovametallista. Terä
ulosvedettävissä ja jälkihiottavissa koko pituudeltaan.
Huomautus:
Katso myös kaavinterät nro 839677; 839678.
Terän pituus: 80 mm
terän leveys: 4,2 mm
Kokonaispituus: 120 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus 120 mm

terän leveys 4,2 mm

Terän pituus 80 mm

Kahvarakenne 6-kulm. 12 mm

Terän materiaali WS

Vaihdettava terä kyllä

Tuotetyyppi Kaavin

Tarvikkeet
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Pienkaavinterä, suora 839677

Erikoiskaavinterä, taivutettu 839678

Varaterä suora (80×4,2 mm) WS 836410

Varaterä suora (50×2,5 mm) Kova-metalli 836420

Varaterä, suora (75×2,5 mm) HSS 836425
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