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Profiilivarastohyllykön perushylly, Korkeus: 3000mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 991488 3000

GTIN 4058255038176

Tuoteluokka 96O

Kuvaus

Malli:
Kevyiden ja raskaiden pitkänomaisten tavaroiden selkeään pystyvarastointiin, esim. ruodelaudat,
upotusputket, listat, palkit jne. Soveltuu hyvin myös itsepalvelumyymälöihin. Eri kohtiin
sijoitettavat jakovarret mahdollistavat osastojen eri leveydet. Kaltevuus 10°.
Toimituksen sisältö:
2 runko-osa, 5 palkkia, 4 aluslaattaa, jalkalevyt, 8 lattia-ankkuria (ilman jakovarsia).
Pintakäsittely:
Jalusta kuten RAL 5017, liikennesininen, palkit RAL 2004, puhdas oranssi, jauhemaalattu.
Huomautus:
· Epätasaisille lattioille suosittelemme lisäksi alustalevyjä nro 991481.
· Varastoitava tavara saa olla enintään 500 mm korkeampi kuin hylly!
· Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.
· Jakovarret nro 991490 koko 500 tai nro 991490 koko 750 tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

sivuttaiskuorma jakovartta kohti 25 kg

Kehysprofiili S610-M18-U
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Korkeus 3000 mm

Pystykuorma (yksittäinen kenttä) 1135 kg

Asennusmitta perushyllystölle leveys 2872 mm

Välikön leveys 2700 mm

Korkeudensäätö portaittain 50 mm

Värivalikoima RAL 5010, 2004

Tuotetyyppi Profiilivarastohylly

Tarvikkeet

Pohjatuki palettihyllykehyksiin 991470
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