tietosivu /b Hoffmann Group

Holkkiavainsarja, 1/4”, nelikulmainen, tuumamitat 27-osainen, Osien maara:
27

20008 R

.u'uum

e

Tilaustiedot

Tilausnumero 630045 27
GTIN 4045197955968
Tuoteluokka 62A
Kuvaus

Malli:

Vaannin- ja liitososat DIN 3122/ 3123. Kaikki osat muovikoteloissa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterastd, kromattu.

Toimituksen sisalto:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 11 kuten nro 631022 koot 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16;
1/2;9/16 tuumaa

Hylsyavainkarjet, 6-kulmaiset, pitkat: 10 kpl kuten nro 631417 koot 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32;
5/16;11/32;3/8;7/16; 1/2 tuumaa

T-vaannin: 1 kpl vastaa nroa 633029

Kasikahva: 1 kpl kuten nro 632840 koko 150

Jatkokappaleet: 2 kpl kuten nro 632420 koot 50; 100

Murrosnivel: 1 kpl kuten nro 633520

Raikka: 1 kpl kuten nro 632090

Kotelo: muovikotelo

Korkeus: 66 mm

Vaantonelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 5/32-9/16 tuuma

Tekninen kuvaus
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tietosivu /b Hoffmann Group

Vaantonelikulma 1/4 tuuma
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Osien maara 27

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 5/32-9/16 tuuma
Pakkaus muovikotelo
Pituus 280 mm

Leveys 176 mm
Korkeus 66 mm
Tuotetyyppi Holkkiavain
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