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(@ LEDLENSER

LED-taskulamppu, Tyyppi: P7

Tilaustiedot

Tilausnumero 081485 P7
GTIN 4058205009898
Tuoteluokka 04B
Kuvaus

Malli:

LED LENSER High Performance -tuotesarja yleiskayttoon. Pudotustestattu 1 metrin korkeudesta.
LED Lenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. Roiskevesisuojattujen
alumiinirunkojen kaikki liittimet ovat kullattuja, ja laadukkaat linssit kohdistavat valon
tasaisesti ja himmentamatta. Kaikissa laadukkaammissa taskulampuissa on patentointu
Advanced Focus System.
- Advanced Focus System (AFS)
Advanced Focus System yhdistaa linssin ja heijastimen ja kummankin jarjestelméan edut.
Tuloksena on erinomainen valokeilan kohdistus seka yhtendinen, hajoamaton valokeila.
Taman vuoksi Advanced Focus System onkin yksi maailman parhaita LED-lampuissa
kaytettavia kohdistusjarjestelmia.
- Rapid Focus
Perinteisida kadantomekanismilla varustettuja tarkennusjarjestelmia on kaytettava
tavallisesti kahdella kadella. Rapid Focus mahdollistaa valokeilan nopean saadon vain
yhdella kadella.
Toiminto:
IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltd, mutta ei suojausta vierasesineita tai
kosketusta vastaan.
Toimituksen sisalto:
Sisaltaa pariston nro 081557 LR3.

Tekninen kuvaus

Paino 1759
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Sisaltyvien paristojen lukumaara 4
Valmistajamerkinta P7
Advanced Focus System (AFS) kylla
Paan @ 37 mm
Valovirta 450 Im
IP-suojausluokka IP X4
Valovirta, porras 2 40 Im
Valaisuaika 25h
Sisaltaa vyolaukun kylla
Nopea tarkennus kylla
Valaisuaika porras 2 25h
Kokonaispituus 130 mm

Energiansyotto
Kansainvalinen rakennekoko

Tuotetyyppi

Paristokayttdinen
LR3
Taskulamppu
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