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Automaattihitsausmaski, raitisilmamalli optrel® vegaview2.5, Vari: AIR
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Tilaustiedot

Tilausnumero 097977 AIR
GTIN 7640127615898
Tuoteluokka (02]V]
Kuvaus

Malli:

Kevyt automaattinen hitsausmaski (482 g), joka ei kuormita voimakkaasti paa- ja niskalihaksia.
Paras nakyvyys ja 100 % suojaus UV- ja IR-sateilylta. Maski ei muuta vareja, ja se on
varustettu kirkkausasteella, joka padstaa valosta lapi 23 %, mika mahdollistaa yksityiskohtia
vaaristamattoman nakyvyyden tydstettavaan kohteeseen. Painamalla ulkoreunalla olevaa
painiketta aktivoidaan hitsaustoiminto. Ihanteellinen tydympadristoihin, joissa on heikko
valaistus. Saadettava, miellyttava padpanta. Valokaaren tunnistuskulma voidaan saataa
liukusaatimelld, ja my0s herkkyys on sovitettavissa ty0ymparistdon parhaiten sopivaksi.

- Tummat suojausasteet: 8 - 12

- Kirkkausaste: 2,5

- 3 Vlitiumparisto (kestoika 3 000 tuntia)

- Hitsaussuodattimen ndakokentta: 50 x 100 mm

optrel® vegaview2.5 -raitisiilmamallin tuoteominaisuudet ovat samat kuin vakiomallissa nro
097949 koko BLACK. Kypara on helppo yhdistaa puhaltimella varustettuun optrel® e3000X -
hengityssuojaimeen nro 097978 koko E3000X.

Kaytto:

MIG- / MAG-, elektrodi-, WIG- ja plasmahitsaus ja -leikkaus

Standardi:

EN 175; EN 379; EN 166
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Sopii:

Nro 097978 koko E3000 puhallinhengityssuojain optrel® e3000.
Toimituksen sisalto:

1 ulkoinen etulasisuoja, 1 sdilytyspussi

kytkentdaika vaaleasta tummaan: 0,1 ms

kytkentdaaika tummasta vaaleaan: 50 - 1000 ms

Luokitus EN 379 mukaan:1/1/1/2

Tekninen kuvaus

Luokitus EN 379 mukaan 1/1/1/2
kytkentdaaika tummasta vaaleaan 50 - 1000 ms
Sisaltyvien paristojen lukumaara 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
kytkentdaika vaaleasta tummaan 0,1 ms
Energiansyotto Paristokayttdinen
Tuotetyyppi Hitsausmaski
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