tietosivu /b Hoffmann Group

HOLEX

LED- ja UV-taskulamppu akkuineen, Tyyppi: UV-LED

Tilaustiedot

Tilausnumero 081518 UV-LED
GTIN 4045197967251
Tuoteluokka 02A
Kuvaus

Malli:

Ladattava LED-taskulamppu eloksoitua alumiinia, akku, 3-portainen LED, vaihdettavissa UV-
valoksi, 90° kadntyva paa ja magneettijalka. Uusinta LED-teknologiaa erinomaisella valoteholla.
- Kumipaallysteinen painonappi.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedelta ja polyn keraantymiselta sisalla
(pOlysuojattu) ja taydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisalto:

Sisaltaa USB-C-latauskaapelin.

Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti 2,6 Ah
Valovirta, porras 2 300 Im
IP-suojausluokka IP 54
Valovirta 450 Im
Valaisuaika 2-8h
Paan & 29 mm
UV-sateilyn aallonpituus 395 nm
Sisaltyvien akkujen lukumaara 1
Kokonaispituus 158 mm
Akkutyyppi Litiumioni
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