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Siirtoleukapihdit VDE-eristys, Kokonaispituus: 250mm

Tilaustiedot

Tilausnumero 813851 250

GTIN 4003773082408

Tuoteluokka 83D

Kuvaus

Malli:
· Kahvat, täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

mukaisesti.
· Asteikon avulla mittatarkka asetus työkappaleen sivulla.
· Yhdensuuntaiset, sileät tartuntaleuat; kromattu malli.
· Siirtoloveus napin painalluksella ja kiinnitysvipu leukojen suurelle puristusvoimalle.
· Tartuntapintojen välinen liikealue mahdollistaa käytön räikän tapaan.
· Siirtoleukapihdit, kromattu.
· Kahvat eristetty monikomponenttisilla kahvankuorilla.
Käyttö:
Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.
Huomautus:
Leuat ovat saatavilla numerolla 813725.

Tekninen kuvaus

Kidan pituus 30 mm

Leukaväli 0 - 52 mm

Kokonaispituus 250 mm

Tuotetyyppi Siirtoleukapihdit
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TextFlow 12Tarvikkeet

Leuat siirtoleukapihdeille6 osaa Koko 250 813725 250
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