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Mittauslaitesarja, Mittauslaitteiden määrä: 6

Tilaustiedot

Tilausnumero 419151 6

GTIN 4045197973849

Tuoteluokka 41A

Kuvaus

Toimituksen sisältö:
Sis. puulaatikon.
1 digitaalinen GARANT-työntömitta nro 412680 , koko 150 mm.
1 420402 GARANT-kaarimikrometri nro 420402, koko 0 − 25 mm.
1 GARANT-hiussuorakulma nro 450010, koko 100×70 mm, tarkkuus DIN 875/00.
1  GARANT-hiusviivain nro 460095 , koko 100 mm pitkä.
1 GARANT-teräsviivain EG I nro 461770 koko 150 mm.
1  Kärkiharppi nro 457000, koko 120 mm pitkä, vaihtokärjet.
Tuotetyyppi: Mittauslaitesarja

Tekninen kuvaus

Mittauslaitteiden määrä 6

Sisältyvien paristojen lukumäärä 1

Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032

Energiansyöttö Paristokäyttöinen

Pakkaus Puukotelo

Kalibrointi S1
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Tuotetyyppi Mittauslaitesarja

Palvelut

Kalibrointi Mittauslaitesarja Sarjan sisältö 6 011040 6

Merkintä lasermerkinnät Tyyppi 018940

Kalibrointi Mittauslaitesarja Sarjan sisältö 6 020400 6

Tarvikkeet

Hiussuorakulma, karkaistu, litteä malli ruostumaton,
tarkkuus 00 Kannan pituus 100X70 mm

450010 100X70

Digitaalinen työntömitta IP54, tiedonsiirtoliitäntä
Mittausalue 150 mm

412680 150

Teräsviivain, ruostumaton  Pituus 150 mm 461770 150

Vaihtoteräskärkisarja 2 osaa 457010

Kaarimikrometri  Mittausalue 0-25 mm 420402 0-25

Puukotelo mittauslaitesarjalle  Syvennysten lkm 6 419200 6

Hiusviivain, ruostumaton, kotelossa  Pituus 100 mm 460095 100

Kärkiharppi  Pituus L 120 mm 457000 120
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