tietosivu /% Hoffmann Group

Lyhytporasarja HSS/E nro 113150, tyyppi N taydennyssarjana ilman koteloa,
pinnoittamaton, Tyyppi: 1-13

Tilaustiedot

Tilausnumero 113730 1-13
GTIN 4045197295606
Tuoteluokka 11B
Kuvaus

Malli:

Koostuu lyhytporista nro 113150.

Erittdin luja ja vakaa vahvistetun syddanosan ansiosta.
Profiilihiottu, hyva pyorintatarkkuus.

Kiiltava

Etu:

Soveltuu erinomaisesti pienille poraussyvyyksille (noin2 — 4xD) NC-koneisiin ja
automaatteihin.

Sisdjaahdytys: ei

Varsi: Lieridvarsi

Terien lkm Z: 2

Porausalue: 1-13 mm

Porien lukumaara: 121

Terasarjan porrastus: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 24.02.2023 21:25 1/6



tietosivu

/% Hoffmann Group

Porausalue
Terasarjan porrastus
Porien lukumaara
Varsi

Terien [km Z
Pinnoitus

Lastuava aine

Standardi
tyyppi

Toleranssi, nimellis-&

Karkikulma
Sisajaahdytys
sis. kotelon
Varirengas

Tuotetyyppi

1-13mm
0,1 mm
121
Lieridvarsi
2
pinnoittamaton
HSS E
DIN 1897
N
h8
130 astetta
ei
ei
ilman

Kierukkapora

Kdyttajatiedot

Sopivuus V. 1ISO-koodi
Alumiinimuovit sopii rajoituksin 80 m/min N
(AI)I/Lrj:;tili:situinen) sopii rajoituksin 45 m/min N
Alu > 10% Si sopii rajoituksin 50 m/min N
Terds < 500 N/mm? soveltuu 40 m/min P
Terés < 750 N/mm? soveltuu 30 m/min P
Terds < 900 N/mm? soveltuu 25 m/min P
Terds < 1100 N/mm? sopii rajoituksin 10 m/min P
Teris < 1400 N/mm? sopii rajoituksin 8 m/min P
INOX < 900 N/mm? soveltuu 12 m/min M
INOX > 900 N/mm? sopii rajoituksin 8 m/min M
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Ti > 850 N/mm? sopii rajoituksin 5 m/min S
GG(G) soveltuu 25 m/min

CuZn sopii rajoituksin 80 m/min N
Uni soveltuu

Oljy soveltuu

marka enintaan soveltuu

Tarvikkeet

Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 8 mm 1131508
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 5,5 mm 1131505,5
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 4,8 mm 113150 4,8
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 3,7 mm 113150 3,7
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 6,7 mm 113150 6,7
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 1,3 mm 113150 1,3
Lyhytpora HSS/EN & DC h8 10,5 mm 113150 10,5
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 1,8 mm 113150 1,8
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 1,5 mm 113150 1,5
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 2,8 mm 1131502,8
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 6,8 mm 113150 6,8
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 2,2 mm 113150 2,2
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 12 mm 113150 12
Lyhytpora HSS/EN @ DCh8 1,1 mm 113150 1,1
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 6,5 mm 1131506,5
Lyhytpora HSS/EN @& DC h8 9,9 mm 1131509,9
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 1,9 mm 1131501,9
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 9,7 mm 1131509,7
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 6,1 mm 1131506,1
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 8,4 mm 113150 8,4
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Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 6,9 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 1 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 6,4 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 4 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 13 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 5 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 5,6 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 3 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 2,5 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DCh8 11 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 4,5 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 9,3 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 3,8 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 4,2 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 6,3 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 8,5 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 2,1 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 7,5 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 7,1 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 7,4 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 7,3 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 1,6 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 2,7 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 5,8 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 4,6 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 12,5 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 5,1 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 9,2 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DCh8 11,8 mm

/% Hoffmann Group

1131506,9
1131501
113150 6,4
113150 4
11315013
1131505
113150 5,6
1131503
113150 2,5
113150 11
1131504,5
1131509,3
113150 3,8
113150 4,2
1131506,3
113150 8,5
113150 2,1
1131507,5
113150 7,1
1131507,4
1131507,3
113150 1,6
113150 2,7
1131505,8
113150 4,6

113150 12,5

113150 5,1
1131509,2

11315011,8
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Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 4,3 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 3,6 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 9,1 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 3,9 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DCh8 11,5 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 3,1 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 8,7 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 10,2 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 5,7 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 1,4 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 7,8 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 8,9 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 5,2 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 6,6 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 7 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 3,3 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 3,2 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 2,3 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 8,3 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 4,7 mm
Lyhytpora HSS/EN & DC h8 7,9 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 7,7 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DCh8 1,7 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 7,2 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 4,1 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 2,4 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 4,4 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 8,1 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 4,9 mm

1131504,3
113150 3,6
113150 9,1
113150 3,9

113150 11,5

113150 3,1
113150 8,7

113150 10,2

1131505,7
113150 1,4
1131507,8
1131508,9
113150 5,2
113150 6,6
1131507
113150 3,3
113150 3,2
113150 2,3
113150 8,3
1131504,7
11315079
1131507,7
1131501,7
1131507,2
113150 4,1
113150 2,4
1131504,4
113150 8,1
113150 4,9
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Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 8,2 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 3,4 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 2,9 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 5,9 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 5,3 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 2 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 6,2 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 9,5 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 9,8 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 9,4 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 7,6 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 1,2 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 5,4 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 8,6 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 9,6 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 9 mm

Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 2,6 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 3,5 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 10 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 8,8 mm
Lyhytpora HSS/EN @ DC h8 6 mm

113150 8,2
113150 3,4
11315029
1131505,9
1131505,3
113150 2
113150 6,2
1131509,5
1131509,8
11315094
1131507,6
1131501,2
113150 5,4
113150 8,6
1131509,6
1131509
113150 2,6
113150 3,5
113150 10
113150 8,8
1131506
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