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Sähköinen ruuvinväänninsarja Kraftform-Micro, Ruuvinvääntimien lkm.: 12

Tilaustiedot

Tilausnumero 667175 12

GTIN 4013288194831

Tuoteluokka 63H

Kuvaus

Malli:
12-osainen Micro-ruuvinväänninsarja erittäin pienille kooille, urakärki-, ristipää-Phillips-kärki,
TORX® BO-, TORX PLUS® IPR-, Microstix®- ja kuusiokolokärjet ja 1 Chip-nostin.
Soveltuu erityisesti älypuhelimille, matkapuhelimille, kameroille ja elektroniikkalaitteille.
Kraftform Micro -kahva, jossa on teho-, pikavääntö- ja tarkkuusalue ja kierrettävä suojus
salamannopeaan vääntämiseen.
Toimituksen sisältö:
· 3x sähköasentajan ristipääruuvinväännin, koot PH 000; PH 00; PH 0.
· 2x sähköasentajan TORX® BO -ruuvinväännin, koot TX 8; TX 10.
· 1x sähköasentajan TORX PLUS® -ruuvinväännin, koko 1.
· 2x sähköasentajan uraruuvinväännin, koot 0,35×2,5; 0,23×1,5.
· 2x sähköasentajan holkkiavain, koot 2,5; 3,0.
· 1x Kraftform Micro -ruuvinväännin Microstix®-ruuveille, koko m×40.
· 1x nostin.

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
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Irrotusprofiili
Ruuvinväännin TORX®-

ruuveille, reiällinen

Irrotusprofiili uraruuvinväännin

Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit

Irrotusprofiili Ruuvinväännin Microstix®-ruuveille

Ruuvinvääntimien lkm. 12

Valmistajamerkintä Kraftform Micro 12 Electronics 1

Pakkaus tekstiililaukku

Käännettävä suojus kyllä

Tuotetyyppi Ruuvitaltta
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