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E SWISS
TOOLS

Sahkoasentajan Slim-ruuvitalttasarja urakantaruuveille, Classic tayseristys,
Ruuvinvdantimien lkm.: 4

Tilaustiedot

Tilausnumero 663013 4
GTIN 7610733273836
Tuoteluokka 63E
Kuvaus

Malli:

Varsi ja terd tayseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201
mukaisesti.

Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Kapea kahva, jossa on ihoystavallinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittdin sitkeaa ja
iskunkestavaa polypropeenia. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myds
kostein tai 6ljyisin kasin.

Tera PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on seka erittdin kovaa etta hyvin sitkeaa.

Terat, joissa on kartiomaiset terdosat, sovitetut ruuvinuran standardimittoihin. Taysin
eristetty, eristyksen lapilyontikestavyys kestaa monin kerroin VDE:n maaraaman
vahimmaistarkastusjannitteen. Jokaisen ruuvitaltan sahkdnjohtavuus tarkistetaan veteen
upotettuna.

Pienempi teranhalkaisija ja integroitu suojaeristys syvalla olevia ruuvi- ja jousielementteja
varten (teran @ = eristeen @ teran etuosassa).

Kaytto:

Soveltuu kaytettavaksi kohteissa, joissa jannite on max. 1000 V.

Sahkodasentajan ruuvitaltat ovat pitkaikaisia, kun kdytetaan ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti
standardoituihin ruuviuriin. (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa kayttamalla
ehkaistaan ruuviurien vaurioituminen.

Sisalto:

a 1 ruuvinvaannin nro 663003: Koot 3,5; 4; 5,5; 6,5

Tekninen kuvaus

Ruuvinvaantimien lkm. 4
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Sarja Classic VDE
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili uraruuvinvaannin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta
Tarvikkeet

Sahk(.)aﬁentaj.an Sllm—"ruuwtaltta urakantaruuveille, 663003 5.5
Classictayseristys Terdan leveys b 5,5 mm

Sahk(_)aﬁentaj.an Sllm-"ruuwtaltta urakantaruuveille, 663003 4
Classictayseristys Teran leveys b 4 mm

Sahk.oaﬁenta!an SI|m-'!ruuwtaItta urakantaruuveille, 663003 6,5
Classictayseristys Teran leveys b 6,5 mm

Sahkodasentajan Slim-ruuvitaltta urakantaruuveille, 663003 3.5

Classictayseristys Terdan leveys b 3,5 mm
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