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HOLEX

Kierukkaporasarja HSS nro 114000, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10

Tilaustiedot

Tilausnumero 115000 1-10
GTIN 4045197024046
Tuoteluokka 12B
Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Rullavalssattu, normaali nousukulma, sydanosan paksuus ja paksunema.
Yhtendisen rakenteen ansiosta joustava — sopii voimakkaaseen poraukseen (esim.
kasiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

Sisajaahdytys: ei

Varsi: Lieriovarsi

Terien lkm Z: 2

Porausalue: 1- 10 mm

Porien lukumaara: 19

Terasarjan porrastus: 0,5 mm

Tekninen kuvaus

Terasarjan porrastus 0,5 mm
Porien lukumaara 19
Porausalue 1-10 mm
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Varsi Lieriovarsi
Terien lkm Z 2
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-& h8
Karkikulma 118 astetta
Sisajaahdytys ei
sis. kotelon kylla
Varirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora
Kayttajatiedot

Sopivuus V. 1ISO-koodi
'(Alyllfy?tili:sjtuinen) sopii rajoituksin 45 m/min N
Terds < 500 N/mm? soveltuu 40 m/min P
Terés < 750 N/mm? soveltuu 30 m/min P
Terds < 900 N/mm? soveltuu 25 m/min P
GG(G) sopii rajoituksin 25 m/min K
Oljy soveltuu
marka enintaan soveltuu
kuiva sopii rajoituksin
Tarvikkeet
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 5,5 mm 114000 5,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 1,5 mm 114000 1,5
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 7 mm 114000 7
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Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 4,5 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 1 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 6 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 10 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 3 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 7,5 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 2 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 2,5 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 6,5 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 8 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 9,5 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 3,5 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 9 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 4 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 5 mm
Kierukkapora HSS rullavalssattu N @ DC h8 8,5 mm

114000 4,5
114000 1
114000 6
114000 10
114000 3
114000 7,5
114000 2
114000 2,5
114000 6,5
114000 8
114000 9,5
114000 3,5
114000 9
114000 4
114000 5
114000 8,5
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