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Repose-pieds ESD, Type: 1

Données de commande

N° commande 972570 1

GTIN 4057989097091

Classe d'article 98E

Description

Exécution:
Repose-pieds indépendant avec surface réglable en hauteur sur 3 niveaux. Réglage de la hauteur
à 6, 9 et 12 cm. Angle d'inclinaison à réglage progressif.
Surface striée et antidérapante.
En plastique noir à conductivité volumique.
Résistance de fuite env. 103 Ω.
Isolation électrique: ZED/ESD
Hauteur: 120 mm
Largeur: 540 mm
Profondeur: 350 mm
Poids: 2 kg

Description technique

Largeur 540 mm

Couleur noir

Poids 2 kg

Hauteur 120 mm

Profondeur 350 mm

Propriété électrostatique ZED/ESD

Type de produit Repose - pied
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