Fiche technique /b Hoffmann Group

/R RENNSTEIG
Pince a sertir a 4 broches SelectorCrimp, poignées bimatieéres, Type: 3,3

(= lp

Données de commande

N° commande 729525 3,3
GTIN 4049002111174
Classe d'article 70N
Description

Exécution:

Sertissage fiable grace a un verrouillage obligatoire et un approvisionnement synchrone des
broches a sertir.

Utilisation:

Pour contacts males et femelles tournés avec géométrie de sertissage similaire MIL.
Livraison:

Pince a sertir a 4 broches en emballage modulaire.

Remarque(s):

Le choix de la pince et du logement de contact dépend de I'application correspondante. |l
existe différents logements de contact selon le systéme d'emboitement. lls sont disponibles sur
demande.

Pour section de conducteur: 0,14 - 3,3 mm’

Longueur totale: 230 mm

Description technique

Pour section de conducteur 0,14 - 3,3 mm’
Longueur totale 230 mm
Référence fabricant SelectorCrimp
Blocage automatique disponible oui
Affichage numérique non
Type de produit Pince a sertir
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