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Cutter de sécurité SECUNORM 380 à 1 lame

Données de commande

N° commande 842070

GTIN 4002632921100

Classe d'article 84D

Description

Exécution:
Cutter de sécurité avec profondeur de coupe de 73 mm et rétraction automatique de la lame.
Manche ergonomique en plastique renforcé de fibres de verre (avec Soft-Grip), avec glissière
métallique robuste à l'intérieur pour guider la lame. Changement de lame sûr et aisé (lame
de rechange 842072, lame avec tranchant ondulé 842073 ou lame courte 842077). Les
gauchers retournent la lame de qualité une fois dans le manche.
Utilisation:
Coupe comme un cutter, mais avec encore plus de sécurité - p. ex. matériaux plus épais, comme
le polystyrène expansé et la mousse, la mousse de construction et la laine isolante, les cartons de
max. 4 couches, les sacs et tous les types de films.
Longueur: 170,5 mm

Description technique

Longueur 170,5 mm

Type de produit Cutter de sécurité

Accessoires

Jeu de lames de rechange 10 pièces Nombre 10 842072 10

Jeu de lames de rechange 10 pièces Nombre 10 842077 10

Étui de ceinture avec clip  Type L 842200 L

Étui de ceinture avec clip  Type S 842200 S

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 05.08.2022 21:40 1/2



Fiche technique

TextFlow 12

Jeu de lames de rechange 10 pièces Nombre 842072

Boîte de récupération 845130

Étui de ceinture avec clip  Type M 842200 M

Jeu de lames de rechange 10 pièces Nombre 842077
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