
Fiche technique

TextFlow 12

Baladeuse sans fil à LED

Données de commande

N° commande 081259

GTIN 4003644006090

Classe d'article 08B

Description

Exécution:
Baladeuse sans fil avec crochet pivotant en plastique; interrupteur marche/arrêt, éclairage de
surface commutable séparément et lampe de poche.
Eclairage clair des surfaces via 160 LED. Avec chargeur 230 V / 12 V et câble de charge pour
voiture.
Fonctionnement:
IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit
être évité, et pas de protection contre l'eau.
Indice de protection IP: IP 20
Zone ATEX: aucune
Flux lumineux: 560 lm
Durée d'éclairage: 3 h
Nombre de batteries incluses: 1

Description technique

Flux lumineux 560 lm

Indice de protection IP IP 20

Durée d'éclairage 3 h

Nombre de batteries incluses 1

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie

Zone ATEX aucune

Type de produit Lampes d'inspection
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