
Fiche technique

TextFlow 12

Huile de protection 3-36, 500 ml, Type:

Données de commande

N° commande 083025

GTIN 5412386006319

Classe d'article 08E

Description

Exécution:
Huile de nettoyage et de protection pour surfaces métalliques. Elimine les dépôts de saletés,
repousse l’humidité et forme un mince film de protection. Permet d’obtenir des surfaces
brillantes. Sans silicone, résine ni acide. Agrément pour denrées alimentaires NSF® H2.
Remarque(s):
Contenance: 500 ml (+ 25 %).
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible. Produits contenant peu
de gaz propulseur et présentant donc une teneur très élevée en substances actives, soit environ
95 %. Le niveau de performances maximal est ainsi préservé.
Exécution: Bombe aérosol
Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable
Classe de marchandise dangereuse: 2.1
Tête de pulvérisation: Standard

Description technique

Tête de pulvérisation Standard

Signalisation des substances dangereuses SGH02 Inflammable
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Couleur bleu-vert

Numéro ONU UN1950

Hydrosolubilité émulsionnable

Point d'ébullition 190 - 250 °C

Classe de marchandise dangereuse 2.1

Point d'éclair 78 °C

Viscosité dynamique 3,9 mPas

Température de stockage 15 - 50 °C

Contenu 0,5 l

Attribut des noms de produit 500 ml ml

Exécution Bombe aérosol

Type de produit
Nettoyant système /
Huile de nettoyage
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