
Fiche technique

TextFlow 12

Lunettes de protection pour soudeurs, Classe de protection: 5

Données de commande

N° commande 096824 5

GTIN 4045197924063

Classe d'article 02B

Description

Exécution:
Lunettes de protection légères avec champ de vision sans distorsions, s’adaptant bien à
la forme du visage. Bonne protection des sourcils et des joues. L'oculaire vert est doté d'un
revêtement antibuée à l'intérieur et extrêmement résistant aux rayures à l'extérieur. Les
traces de brûlure dues aux étincelles de soudage sont réduites au minimum. Sans métal.
Norme:
Lunettes de protection de soudeur légères, modèle sport et classe de protection 5. Bonne
protection à un prix avantageux.
Norme:
EN 166; EN 169
Protection anti-UV: UV400
Matériau verres: Polycarbonate
Identification des verres: 5 W 1 S

Description technique

Classe de protection filtre IR 5

Identification des verres 5 W 1 S

Protection anti-UV UV400

Matériau verres Polycarbonate

Type de produit Lunettes de protection de soudeur
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