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Tête à cliquet, 3/4″ avec poignée

Données de commande

N° commande 645105

GTIN 4045197676108

Classe d'article 62A

Description

Exécution:
Pièces d’entraînement / adaptateurs suivant DIN 3122 / 3123, carrés mâles suivant DIN 3120
B 20 avec bille à ressort; carrés femelles suivant DIN 3120 D 20 avec rainure et bouton de
déverrouillage.
Norme:
DIN 3122-D 20
Matière(s):
Acier au chrome-vanadium, chromé.
Carré d'entraînement: 3/4 pouce
Nombre de dents: 40

Description technique

Carré d'entraînement 3/4 pouce

Norme DIN 3122

Longueur totale 505 mm

Nombre de dents 40

Angle de reprise 9 degré

Matériau Acier au chrome-vanadium

Surface chromé

Type de produit Cliquets
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