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Pompe d'épreuve ″RP 50-S″

Données de commande

N° commande 814890

GTIN 4004625602003

Classe d'article 86A

Description

Exécution:
Réservoir robuste en tôle d’acier avec revêtement anticorrosion et volume de 12 litres. Le
manomètre est doté de graduations fines avec les unités internationales (bar, psi, MPa). Index
mobile pour détermination aisée de la pression réglée ou d’une chute de pression. Transmission
aisée de la force aux pistons de pression à l’aide du levier de pompe ergonomique. Nécessite peu
d’entretien grâce au raccord de lubrification. Mesure à l’aide du tuyau d’essai avec embout en
acier et raccord R ½”.
Utilisation:
Essai de pression avec de l’eau ou de l’huile selon les directives nationales et internationales sur
des systèmes de conduites et de cuves (jusqu’à 60 bars).
Plage de contrôle et de pression, graduation par pas de 20 psi: 0 - 860 psi
Plage de contrôle et de pression, graduation par pas de 1 bar: 0 - 60 bar
Plage de contrôle et de pression, graduation par pas de 0,1 MPa: 0 - 6 MPa
Longueur réservoir: 720 mm
Largeur récipient: 170 mm
Hauteur récipient: 260 mm

Description technique

Longueur réservoir 720 mm
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Plage de contrôle et de pression, graduation par pas de 1
bar

0 - 60 bar

Hauteur récipient 260 mm

Plage de contrôle et de pression, graduation par pas de
0,1 MPa

0 - 6 MPa

Volume aspiré par course 45 ml

Plage de contrôle et de pression, graduation par pas de 20
psi

0 - 860 psi

Largeur récipient 170 mm

Référence fabricant RP 50-S

Type de produit Pompes d'épreuve
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