List s podacima /o Hoffmann Group

Nasadna celjust standardna, prevucena, za tip: 80

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 363014 80
GTIN 4062406090531
Razred artikla 310
Opis

lzvedba:

Kombinirana €eljust s ozubljenim hvatom i glatkom steznom povrsinom.
S prevlakom na glatkoj steznoj povrsini za optimalnu silu stezanja.

b;: 80 mm

Visina Celjusti h: 28 mm

Visina h;: 3 mm

visina hy: 13 mm

Duljina ¢eljusti I: 50 mm

Duljina I;: 3 mm

Tehnicki opis

b, 80 mm
Visina Celjusti h 28 mm
Visina h;, 3 mm
odgovaraju kodu boja Xtric 80
Duljina I, 3 mm
Duljina Celjusti | 50 mm
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visina h, 13 mm
Tezina 0,45 kg
Vrsta proizvoda Stezna Celjust
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