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/% Hoffmann Group

AEG

Rucna busilica s jednom brzinom, tip: BE750R

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe
GTIN

Razred artikla

075310 BE750R
4002395245116
07A

Opis

Izvedba:
Snazna busilica AEG —

- Vrlo kratke konstrukcije za radove na skuc¢enim mjestima.

- Cvrsta brzostezna buseca glava za brzu izmjenu alata.

- Elektronika s upravljanjem broja okretaja.

- Ergonomski dizajn i Soft-Grip za najvecu udobnost koristenja.

Prednost:
lzuzetno kratka izvedba.
Dio isporuke:

Ukljucuje brzosteznu busecu glavu 1,5 — 13 mm, torbu, mrezni kabel 4 m.

Tehnicki opis

Podru¢je stezanja stezne glave 1,5-13 mm

Tezina 1,8 kg

Prihvat snaga 750 W

maksimalni & spiralne rupe u Celiku 13 mm
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Desni/lijevi hod da
Oznaka proizvodaca BE750R
maksimalni @ spiralne rupe u drvu 30 mm
Prihvat stezne glave 11/13"
maksimalne vibracije prema EN <2,5m/s’
Raspon broja okretaja 0-3000 min™
Opskrba energijom Mrezni pogon
prikladno za materijal Celik
Vrsta proizvoda Busilica
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