
List s podacima

TextFlow 12

Prihvatna posuda za ulje s potpornim vodilicama, volumen prihvata: 40l

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 980056 40

GTIN 4062406107079

Razred artikla 9GK

Opis

Izvedba:
Zavarena posuda za ulje, nepropusna za ulje od čeličnog lima za umetanje na potporne vodilice.
Kapacitet 40 litara.
Lakiranje:
Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Tehnički opis

Dubina 575 mm

Visina 105 mm

širina 690 mm

Debljina materijala 1,2 mm

Odabir boje
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vrsta proizvoda Prihvatna posuda
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