
List s podacima

TextFlow 12

Asortiman bazaltnih šipki Runposticks, 19-dijelni, broj štapova: 10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 814877 10

GTIN 9120045473100

Razred artikla 86A

Opis

Izvedba:
Savitljive bazaltne šipke dužine 1 m s obostranim navojem od nehrđajućeg čelika. Međusobnim
spajanjem šipki moguće je individualno podešavanje duljine.
Upotreba:
Idealno za radove izvan cijevi, npr. na spuštenim stropovima ili kod suhe gradnje.
Dio isporuke:
10 bazaltnih šipki duljine od po 1 m (5×⌀ 7,5 mm (crvene / tvrde), 3×⌀ 5,5 mm (crne / srednje
tvrde), 2×⌀ 4,5 mm (žute / mekane), 1 fleksibilni vodeći vrh, 1 izrazito snažan magnet, 1 lanac s
kuglicama, 1 glava ušice s prstenom, 1 prihvatna kuka, 1 navojni adapter, 1 nehrđajuće specijalne
klizne kuke, 1 LED svjetiljka, 1 platnena torba.

Tehnički opis

Broj štapova 10

Vrsta proizvoda Alat za uvlačenje kabela
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