List s podacima /b Hoffmann Group

Asortiman alata, broj alata: 7

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 952048 7
GTIN 2050002004054
Razred artikla 91A
Opis

Izvedba:

Uobicajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora
otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekucinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna
siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952048: 1 kom.

Pomicno mijerilo nonij HOLEX br. 410200 vel. 150: 1 kom.

HOLEX grani¢ni kutnik br. 452600 vel. 150x100: 1 kom.

HOLEX Igla za oznacavanje od tvrdog metala br. 458800 vel. HM: 1 kom.

HOLEX celi¢no ravnalo br. 461805 vel. 300: 1 kom.

GARANT izvla¢ni metar br. 462201 vel. 2,5: 1 kom.

Sklopivi metar WIHA br. 466200 vel. 2: 1 kom.

Aluminijska vodena vaga HOLEX br. 467435 vel. 400: 1 kom.

Tehnicki opis

TeZina 1,083 kg
Dubinau G 24
Dubina 600 mm
Sirina 150 mm

Broj alata 7

Sirinau G 6
lzvedba s mjernim alatom
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Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina
Stupanj ispunjenosti ladice u G
najmanja prikladna visina prednje strane ladice

Vrsta proizvoda

30 mm
6x24
100 mm

Umetak od tvrde pjene

Pribor

Kutnik s osloncemToc¢nost 2 duljina krakova 150X100 mm
Aluminijska vodena vaga duljina 400 mm

Celi¢na mjerna traka savitljiva, uska, nehrdaju¢amatirana s
podjelom na straznjoj strani Ukupna duljina 300 mm

Tracni metar s prozorc¢i¢em duljina trake 2,5 m
Pomic¢no mjeriloNonius 1/20 mjerno podrucje 150 mm
Igla za oznacavanje od tvrdog metala - ravna Tip
Plasti¢ni sklopivi metar duljina 2 m

Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za
asortiman od tvrde pjene 952048

452600 150X100
467435 400

461805 300

462201 2,5
410200 150
458800
466200 2

952001 952048
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