List s podacima

/% Hoffmann Group

POMX 0704ZEER M, HB9640, tip: INOX

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe
GTIN

Razred artikla

213134 INOX
4045197743251
21A

Opis

lzvedba:

Duljina ostrice: 1,5 mm za visoku kvalitetu povrsine.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjenezaa.=0,5 ... 1XD / @y mas. = 1,4 mm.

Tehnicki opis

Programirani radijus pri a, mas
Tip

Posmak f, po zubu

Broj zamjena/ostrica

ISO-kod izmjenjive rezne plocice
Vrsta

Rezni materijal

Vrsta proizvoda

3,61 mm
INOX
0,9 mm
5
POMX 0704ZEER M
HB9640
HM

Okretna rezna plocica za glodanje

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge

17.01.2024 21:40 1/2



List s podacima /o Hoffmann Group

Podaci korisnika

Celik < 500 N/mm?
Celik < 750 N/mm?
Celik < 900 N/mm?
INOX < 900 N/mm?
INOX > 900 N/mm?
Ti > 850 N/mm?
Uni

mokro maksimalno

Zrak

Prikladno za

prikladno
prikladno
prikladno
prikladno
prikladno
prikladno
prikladno

prikladno samo u
posebnim uvjetima

prikladno

V.
360 m/min
320 m/min
280 m/min
180 m/min
150 m/min

80 m/min

ISO kod
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