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Termoskupljajuci adapter s navojnom drskom uski, navoj M x stezni @ D1:
M10Xé6

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 301397 M10X6
GTIN 4045197767325
Razred artikla 317
Opis

Izvedba:

Celik za rad na povisenim temperaturama, integrirano podesavanje duljine, izrazito uska
konstrukcija, za HSS i HW.

Upotreba:

Fleksibilna primjena za najvece zahtjeve preciznosti i kvalitete centriranja npr. u kombinaciji s
produzecima.

Tocnost rotacije: < 3 um

Duljina izboja A-dimenzija: 55 mm

Vanjski @ D: 21 mm

@ D,: 15 mm

Produzetak & D;: 18,5 mm

Duljina D (L): 37 mm

maksimalni stezni moment: 40 Nm

Tehnicki opis

Navoj M M10
Stezni @ D, 6 mm
Duljina izboja A-dimenzija 55 mm
Produzetak & D, 18,5 mm
Duljina D (L) 37 mm
@ D, 15 mm
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Vanjski @ D 21 mm

maksimalni stezni moment 40 Nm

Unutarnje hladenje da

Tocnost rotacije <3 um

Vrsta proizvoda Pribor za prihvat vij¢anog glodala
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