List s podacima /o Hoffmann Group

Umetak rotirajuceg Siljka tokarilice, tip: 3

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 3206313
GTIN 4045197774682
Razred artikla 317
Opis

Izvedba:

- Visoka fleksibilnost zbog razlicitih geometrija s jednakom nosivosti.
- U potpunosti poboljsano i polirano.

- Brza i ekonomi¢na izmjena pri troSenju.
Odgovara:

Siljak za tokarilice br. 320659 vel. 5, br. 321335 vel. 5.
odgovaraju kodu boja: K24

Vanjski @ D:38 mm

@ drske d: 24 mm

Korisna duljina L;: 45 mm

Kut vrha: 60 stupanj

Sirina klju¢a: 32 mm

Tehnicki opis

Korisna duljina L, 45 mm

@ drske d 24 mm

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 10.02.2023 21:40 1/2



List s podacima /b Hoffmann Group

Vanjski @ D

Kut vrha

Sirina kljuc¢a
odgovaraju kodu boja

Vrsta proizvoda

38 mm
60 stupanj
32 mm
K24

Siljak za tokarilice
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