List s podacima /b Hoffmann Group

[SAV]

Stezna glava s trajnim magnetima, fina podjela polova, tip: MH203
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Podaci za narudzbu
Broj narudzbe 380815 MH203
GTIN 2050001854261
Razred artikla 33S
Opis
Izvedba:
Dvije magnetske stezne povrsine.
Upotreba:
Za profiliranje i obradu malih obradaka poput zigova itd.
Napomena:
Trajni magnet, ne moze se pomicati.
Tehnicki opis
maksimalno odstupanje kuta 5 stupanj
Visina magnetskog polja 6 mm
Nazivna snaga pridrzavanja 80 N/cm?
Sirina B 25 mm
Tip MH203
Tezina 0,5 kg
Trosenje plocice s polovima 6 mm
Podjela polova 4 mm
Ukupna visina C 25 mm
Duljina A 100 mm
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Vrsta proizvoda Magnet stezne ploce
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