
List s podacima

TextFlow 12

Teleskopska vodena vaga 80T, Duljina: 630 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 467425 630

GTIN 4005069188795

Razred artikla 46M

Opis

Izvedba:
Kvalitetan teleskopski sustav za produžavanje mjerne površine - libela može se razvući na
traženu duljinu. Rub za označavanje duž čitave duljine - mjerenje i označavanje u jednoj fazi
rada, ujedno i u razvučenom stanju. Otisnuta metrička skala za utvrđivanje unutarnjih mjera
i svijetlih mjera. LOCK sustav za funkcioniranje podešene duljine - sprječava se nenamjerno
pomicanje libele.
Granica odstupanja u normalnom položaju: 0,5 mm/m
maksimalna duljina: 1050 mm
Granica pogreške u izvučenom stanju: 1 mm/m

Tehnički opis

Duljina 630 mm

Granica odstupanja u normalnom položaju 0,5 mm/m

maksimalna duljina 1050 mm

Granica pogreške u izvučenom stanju 1 mm/m

Vrsta proizvoda Vodena vaga

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 24.02.2021 23:13 1/1


