
List s podacima

TextFlow 12

Garnitura dlijeta SDS-plus 140 mm 3-djelna

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 789590

GTIN 4049002093159

Razred artikla 73U

Opis

Izvedba:
Pjeskarena površina, otporna na trošenje.
Upotreba:
Za beton, zid i prirodni kamen.
Materijal:
Alatni specijalni čelik.
Dio isporuke:
1 široko plosnato dlijeto, širina oštrice 30 mm<br>1 plosnato dlijeto, širina oštrice 20 mm<br>1
šiljasto dlijeto
Drška: SDS Plus

Tehnički opis

Izvedba dlijeta Plosnato dlijeto

Izvedba dlijeta Dlijeto s lopatom

Izvedba dlijeta Šiljasto dlijeto

Broj alata 3
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Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem

Drška SDS Plus

ukupna duljina 140 mm

Materijal Alatni specijalni čelik.

Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala
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