List s podacima /b Hoffmann Group

TaJdlima

Univerzalni skalpel od nehrdajuceg celika s 1 sjeCivom 30° Razar Black, 9 mm
g

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 844960

GTIN 4975364111883

Razred artikla 83M

Opis

Izvedba:

Nozevi za izvlacenje u preciznoj metalnoj vodilici, samokoc¢na. Iznimno ostri i kvalitetni nozevi, s
dugim vijekom trajanja.

S 1 sjeC¢ivom (br. 844918 vel. 10), 7 odlomaka, Sirine 9 mm, 30°. Tanki skalpel od plemenitog
Celika u crnoj boji za vrlo precizne i iste rezove.

Duzina skalpela bez noza: 160 mm

Duljina cilindri¢nog dijela: 73 mm

Sirina otrice: 9 mm

Debljina noza: 0,4 mm

Broj stupnjeva prekida: 7

Tehnicki opis

Broj stupnjeva prekida 7
Duljina cilindri¢nog dijela 73 mm
Debljina noza 0,4 mm
DuzZina skalpela bez noza 160 mm
Sirina ostrice 9mm
Vrsta proizvoda Skalpeli
Pribor

Spremnik za iskoriStene nozeve, mali 845135
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10-dijelni komplet odlomljivih nozeva, 9 mm, s vchom od
30° ,experience” broj 10

Spremnik za iskoriStene nozeve
Pomagala za rezanje duljina 600 mm

10-dijelni komplet odlomljivih nozeva, 9 mm, s vchom od
30° ,experience” broj

10-dijelni komplet odlomljivih nozeva, 9 mm, s vrhom od
30° ,multisharp” broj 10

844916 10

845130
845360 600

844916

844918 10
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