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Kutna brusilica, tip: AG10-115EK

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 077103 AG10-115EK
GTIN 4002395260867
Razred artikla 03M

Opis

Izvedba:

Lagana i snazna jednorué¢na kutna brusilica 115 mm in kompaktne, prakti¢ne konstrukcije,
glava mjenjaca rotira se u koracima od 90°, brzo podesavanje zastitnog pokrova, brusni navoj
vretena M14.

1000 W motor, blokada vretena, zastita od ponovnog pokretanja.

Dio isporuke:

Ukljucujuci zastitni pokrov, stezaljke i dodatnu drsku.

Tehnicki opis

Prihvat snaga 1000 W
maksimalne vibracije prema EN 8,3 m/s’
Oznaka proizvodaca AG10-115EK
TeZina 2,1 kg
Blokada pokretanja da
maksimalna dubina razdvajanja 28 mm
maksimalni @ diska 115 mm
Raspon broja okretaja 11000 min"
Opskrba energijom Mrezni pogon
Vrsta proizvoda Kutna brusilica
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