HOLEX

Ljepljiva traka oja¢ana vlaknima, srebrno, SirinaxDuljina (mmxm): 48X50

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 083765 48X50
GTIN 4062406241001
Razred artikla 02A
Opis

lzvedba:

Traka od tkanine s toplim ljepilom za jednostavno maskiranje i popravke. Takoder vodoodbojno
zahvaljujuci PE laminaciji. MozZe se koristiti za razne poslove maskiranja i lijepljenja. Posebno
namijenjeno za primjene s visokim zahtjevima otpornosti na trganje. Lako se odmotava, trga i
otporno je na habanje.

Vijek trajanja u zatvorenom i otvorenom prostoru do 2 tjedna.

Preporuka:

Prije lijepljenja provjerite prikladnost podloge.

vrsta ljepljive trake: jednostrano

liepilo: Sinteticki kaucuk

Debljina: 0,177 mm

Tehnicki opis

postojanost na temperaturi do 75°C
Boja srebrna
Materijal nosaca Tkanina
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Posebnost

Vla¢na ¢vrstoca

ljepilo

Sirina

Primjena

Primjena

Primjena

Primjena

Primjena

Primjena

Primjena

Duljina

s odvajajucim slojem (liner)
Sposobnost Sirenja
relativna vlaznost u skladistu
Debljina

finoca mreze

najkraci rok trajanja
Snaga lijepljenja na Celiku
vrsta ljepljive trake
Temperatura skladistenja
Atribut imena proizvoda

Vrsta proizvoda

mogucnost kidanja rukom

3,5 N/mm

Sinteticki kaucuk

48 mm
Brtvljenje
Pricvrscivanje
Vezanje
Ucvrscivanje
Maskiranje
Pakiranje
Lijepljenje
50m
ne
25%

50 %
0,17 mm
32 mesh
12 mjesec
0,75 N/mm
jednostrano
20°C
srebrno

Selotejp
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