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Set rucnih upustaca 90°

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 150405
GTIN 4045197581389
Razred artikla 11M
Opis

lzvedba:

Upustac s tri Zlijeba s ergonomi¢nom plasticnom drskom. Udobna ¢vrsta drska od posebno
Zilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne povrsinske strukture drska ne klizi niti
iz mokrih niti iz masnih ruku.

Dio isporuke:

Po 1 ru¢ni upustac: br. 150400 vel. 12,4; 16,5; 20,5; 25.

Napomena:

Za precizno skidanje srha i upustanje.

Narocito korisno pri montazi.

Ostale ru¢ne upustace za skidanje srha vidi u grupi 83.

Rezni materijal: HSS

Broj oStrica Z: 3

Tehnicki opis

Broj upustaca 4
Broj oStrica Z 3

Vrh kuta upustaca 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Prsten u boji nema
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. Stupnjevito i upusteno
Vrsta proizvoda pryey P
koni¢no glodalo

Pribor

Rucni upustac 90° Vanjski @ 16,5 mm 150400 16,5
Ru¢ni upustac 90° Vanjski @ 12,4 mm 150400 12,4
Ru¢ni upustac 90° Vanjski @ 25 mm 150400 25
Rucni upustac¢ 90° Vanjski @ 20,5 mm 150400 20,5

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 03.04.2023 21:40 2/2



