
List s podacima

TextFlow 12

Pneumatski kolut za namatanje, 1/4 cola, korisna dužina crijeva: 20m

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 080060 20

GTIN 4003644006632

Razred artikla 08B

Opis

Izvedba:
Kolut za namatanje od čeličnog lima za namatanje crijeva, s ergonomskom ručkom, velike
stabilnosti, s uležištenom okretnom ručkom i kočnicom bubnja. Unutarnji ⌀ crijeva = 9 mm;
radni tlak maksimalno 12 bara.

Tehnički opis

Unutarnji ⌀ crijeva 9 mm

Materijal kućišta Čelični lim

maksimalan radni tlak 12 bar

Korisna dužina crijeva 20 m

Vrsta proizvoda Koloturnik s crijevom

Pribor
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List s podacima

TextFlow 12

Pneumatski kolut za namatanje, 1/4 cola, bez crijeva tip
LEER

080065 LEER
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