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G

Pistolji za komprimirani zrak, plastika s fiksno montiranom cijevi, duljina
ispusne cijevi: 90mm

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 080250 90
GTIN 2050000970252
Razred artikla 08A
Opis

lzvedba:

Pistolji za komprimirani zrak s kontinuiranom regulacijom protoka zraka, lagani, s vise
mogucnosti odlaganja i jednostavnim rukovanjem.

Upotreba:

Za povecanje ucinka, poboljsanje ekonomicnosti i povecanje sigurnosti industrijskih
pneumatskih sustava.

Dio isporuke:

Uklju€ujuci Celi¢ni spojni adapter br. 080290 vel. 1/4.

Napomena:

CEJN-Serija 320 odgovara eurostandardu 7.6 (@ nazivnog 7,6 mm, Euro-profil) i
kompatibilna je sa svim tekuéim sustavima.

Tehnicki opis

Duljina ispusne cijevi 90 mm
Vrijednost protoka 500 I/min
Vrsta proizvoda Pistolj
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Pribor

Proziran Stitnik za pistolj za komprimirani zrak Vanjski & 080256 100
100 mm

Garnitura crijeva i tihih mlaznica 080257
Garnitura magnetskih drzaca serije 080261
Spojnica s vanjskim navojemGarnitura od 5 dijelova 080290 1/4

Priklju¢ni vanjski navoj 1/4 col
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