List s podacima /o Hoffmann Group

WOEX 040304 E, HB7635, tip: ST500

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 232540 ST500
GTIN 4045197346483
Razred artikla 21E
Opis

Odgovara:

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim plo¢icama br. 232298 / 2300/ 2302 / 2310.
Napomena:

<B>Ne koristiti kao unutarnju ostricu svrdla!</B>

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,1 mm/okr

Tehnicki opis

Posmak f 0,1 mm/okr

Broj zamjena/ostrica 3

ISO-kod izmjenjive rezne plocice WOEX 040304 E

Vrsta HB7635

Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Strategija rezanja MTC

Vrsta proizvoda Okretna rezna plocica za busenje

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 09.01.2023 21:42 1/2



List s podacima /o Hoffmann Group

Podaci korisnika

Prikladno za

Celik < 500 N/mm? prikladno
Celik < 750 N/mm? prikladno
Celik < 900 N/mm? prikladno
INOX < 900 N/mm? prikladno
INOX > 900 N/mm? prikladno samo u

posebnim uvjetima

prikladno samo u

Ti > 850 N/mm? L
posebnim uvjetima

mokro maksimalno prikladno
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