List s podacima /b Hoffmann Group

Ploéasto glodalo s prihvatom Sirina ap 1,5 mm, @ D / broj ploéica Z: 100/8mm

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 218420 100/8
GTIN 4045197533722
Razred artikla 21P
Opis

lzvedba:

Visokoucinkovit sustav ploc¢astog glodala s izborom drske i cjenovno povoljnog celi¢nog lista
ili dr8ke i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku to¢nost ponavljanja u serijskoj proizvodniji koristiti HSS list.
Upotreba, reklamni tekst:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku to¢nost ponavljanja u serijskoj proizvodnji pozeljno je
primijeniti HSS list.<br>Br: 218440 do 218444 (pogledajte glavni katalog)

Paznja:

Klju¢ za montazu br. 279940 narucuje se zasebno.

Napomena:

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naruciti.

Moze se nabaviti do @ D = 200 mm.

Tehnicki opis

Vijenac @ d, 48 mm
@ reza D¢ 100 mm
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@ prihvatne rupe 27 mm
Ukupna duljina Lypn za @, 1,5 mm 51,4 mm
odgovarajuce izmjenjive rezne plocice XC.. 1113
maksimalna dubina reza a, s 26 mm
Osnovni drza¢ @ d, 48 mm
Ukupna duljina Lo za @, 2,2 mm 52 mm
Ukupna duljina Lyemo za @, 3,1 mm 52,8 mm
Broj ostrica Z 8
Izvedba drske s rupom
Rezni materijal HSS
Unutarnje hladenje ne
Vrsta proizvoda Plocasto glodalo
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