List s podacima

/b Hoffmann Group

APMT 060220 ER, HB7520, tip: ST1400

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe
GTIN

Razred artikla

215659 ST1400
4045197673732
21A

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za a. = 0,25xD. a, = 3 mm, a, nas = 4 mm.

Kutni radijus: 2 mm
Posmak f, po zubu: 0,1 mm

Tehnicki opis

Tip

Posmak f, po zubu

Kutni radijus

Serija

ISO-kod izmjenjive rezne plocice
Vrsta

Rezni materijal

Vrsta proizvoda

ST1400
0,1 mm
2mm
Softcut®
APMT 060220 ER
HB7520
HM

Okretna rezna plocica za glodanje
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List s podacima /b Hoffmann Group

Podaci korisnika

Prikladno za V. ISO kod
Celik < 1100 N/mm? prikladno 170 m/min P
Celik < 1400 N/mm? prikladno 150 m/min P

prikladno samo u

mokro maksimalno . _
posebnim uvjetima

suho prikladno
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