
List s podacima

TextFlow 12

XDHW 10T310, HB7705, tip: HART

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 211904 HART

GTIN 4045197479679

Razred artikla 21A

Opis

Napomena:
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Posmak fz: 0,12 mm

Tehnički opis

Tip TVRDO

Posmak fz 0,12 mm

Kutni radijus 1 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDHW 10T310

Vrsta HB7705

Rezni materijal HM

Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika
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Prikladno za Vc ISO kod

Čelik < 60 HRC prikladno 160 m/min H 

Čelik < 65 HRC prikladno 145 m/min H 

Čelik < 67 HRC prikladno 130 m/min H 

suho prikladno   

Zrak prikladno   
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