List s podacima

/b Hoffmann Group

Drzac za tokarenje, lijevi, Vel. drske/velicina plocice: 20/16mm

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 251407 20/16
GTIN 4045197650924
Razred artikla 21T
Tehnicki opis

Stezna vilica 259038 14
Garnitura vijaka 259023 2
Zatik 259049 6
Velicina plocice 16 mm
Funkcionalna Sirina L, 25 mm
Veli¢ina drske 20 mm
odgovarajuce izmjenjive rezne plocice TN.. 1604..

ISO kod drzaca MTJNR/L 2020K16
PodloZna plocica 259031 32
Duljina glave L, 31 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Serija QuickTurn
Standard Norma proizvodaca
Primjena lijevi
Unutarnje hladenje ne

Kut rezne ostrice K 93 stupanj
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Primjena Ceono tokarenje
Primjena Uzduzno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni drzac
Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm 674242 3
Podlozna plocica tip 32 259031 32

Set vijaka10-dijelni tip 2 259023 2

Stezna vilica tip 14 259038 14

Zatik tip 6 259049 6

Momentni odvija¢sa skalom, prihvat izmjenjivih o3trica

maks. stezni moment 500 cNm 659957 500
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