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‘Underwater
Kinetics

LED-EX naglavna svjetiljka Vizion 2 s baterijom, tip: 1

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 0815191
GTIN 327005170102
Razred artikla 08C
Opis

Izvedba:

Naglavna svjetiljka zasticena od eksplozija, ispitana prema vazecim ATEX smjernicama.

Lagana LED naglavna svijetljika niskog profila. Optimalno osvjetljenje zahvaljujudi prilagodljivim
kutovima zrake, 3 razina svjetla i 3 oblika zrake koje se mogu odabrati. Odvojivi LED Modul za
koristenje kao stojece svjetlo / radno svjetlo. S gumenom trakom za kacigu koja nije skliska
(tekstilna traka dostupna je kao dodatna oprema).

Funkcija:

IP67: Postoji zastita od privremenog uranjanja u vodu i zastita od prodiranja prasine (otporno na
prasinu), kao i potpuna zastita od dodira.

Dio isporuke:

Ukljucujudi baterije — (3x AAA).

Tehnicki opis

Opskrba energijom Baterijski pogon
@ glave 45 mm
ATEX zona zona 0
ATEX zona Zone 21
Sirina osvjetljenja 60 m
Oznaka proizvodaca Vizion 2
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Jakost svijetlosti

Tip baterije

Boja kudiste

Broj sadrzanih baterija
Trajanje osvjetljenja
Tezina

IP-klasa zastite
kemijski sastav

na punjenje

Rasvjeta, s mogucnosti prigusivanja
Osobina uredaja

Vrsta proizvoda

60 - 250 Im
Micro, AAA
Zuta
3
3,5-30h
11349
IP 67
Alkali-Mangan
ne
ne
Prikladno za EX podrucje

Ceona svjetiljka

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veli¢ina LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veli¢ina LR3
Baterije od litij-metala Internacionalna veli¢ina LR3

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veli¢ina LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veli¢ina LR3

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veli¢ina LR3

081551 LR3
081553 LR3
081559 LR3
081561 LR3
081552 LR3
081554 LR3
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