
List s podacima

TextFlow 12

Tekući metal, 25 ml

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe 083380

GTIN 4260205360989

Razred artikla 08G

Opis

Izvedba:
Brzo sušeći sivi metalni epoksid koji se može dobro mehanički obraditi (rezanje, bušenje,
glodanje, rezanje navoja).
Upotreba:
Za ispunjavanje raspora, pogrešno bušenih rupa, rupa i dr. u lijevu, čeliku, željezu,
aluminiju, keramici, drvu i betonu.
Označavanje opasnih tvari: GHS09 opasno za okoliš
Označavanje opasnih tvari: GHS07 pozor
Sadržaj: 48 ml
Boja lijepila: siva
Trajanje obrade: 4 min
Funkcionalna čvrstoća: 15 min
Vlačno smična čvrstoća: 25 N/mm2

Područje temperature: -35 - 145 °C

Tehnički opis

Područje temperature -35 - 145 °C

Boja lijepila siva
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Sadržaj 48 ml

Označavanje opasnih tvari GHS09 opasno za okoliš

Označavanje opasnih tvari GHS07 pozor

Vlačno smična čvrstoća 25 N/mm2

Funkcionalna čvrstoća 15 min

Trajanje obrade 4 min

Atribut imena proizvoda 25 ml
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