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HOLEX
Mali mjerni stol, Tip: 80

Podaci za narudzbu

Broj narudzbe 442934 80
GTIN 4045197551269
Razred artikla 42D
Opis

lzvedba:

Cvrsto lijevano postolje s krutim mjernim stupom i évrstim drza¢em mjernog sata. Povrsina stola
je kaljena, brusenailepana. @ drza¢a mjernog sata 8 mm.

Povrsina stola s utorima za prasinu. Cvrsta izvedba bez preciznog namjestanja.
Ravnost <5 pm.

Kalibriranje: D1

Istovar: 60 mm

Maksimalna mjerna visina: 110 mm

@ stupa: 24,4 mm

Duljina stola: 80 mm

Sirina stola: 80 mm

Ukupna visina: 210 mm

Tehnicki opis

Istovar 60 mm
Sirina stola 80 mm
Tezina 2,5kg
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Maksimalna mjerna visina 110 mm

@ stupa 24,4 mm
Duljina stola 80 mm
Ukupna visina 210 mm
Standard DIN 876/0
Kalibriranje D1

Vrsta proizvoda Mali mjerni stol
Usluge

Zgl(i)l;;i(r)e:)nﬁrlr\]/ljerni stativ maksimalna veli¢ina stola 016220 400X400
Oznacavanje laserska izrada natpisa Tip 018940
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